
tuyau plastique 
PCN-4-NT
N° de pièce: 7134
Produit de fin de série
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pour l'évacuation des condensats sur appareils de conditionnement, PVC.
Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2018. Voir le portail Support 
& Téléchargements pour des produits de remplacement.

Fiche technique

Caractéristique Valeur

Diamètre extérieur 6,5 mm
Diamètre intérieur 4 mm
Pression de service plage de température complète -0,5 ... 0,25 bar
Température ambiante -10 ... 60 °C
Poids du produit en fonction de la longueur 0,025 kg/m
Couleur nature
Dureté Shore 76
Note sur la matière Conforme RoHS
Information matière tuyau PVC


