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Fiche technique

Caractéristique Valeur

Fonction de distributeur 8/6 bistable
Débit nominal normal 180 l/min
Pression de service 0 ... 8 bar
Type de commande direct
Total des fuites 1 l/h
Conformité PWIS VDMA24364-B1/B2-L
Couple de serrage nominal 1,7 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal ± 10 %
Raccord pneumatique 1 M5
Raccord pneumatique 2 M5


