
Actionneur quart-de-tour 
KDFP-DFPD
N° de pièce: 8108611
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Fiche technique

Caractéristique Valeur

Conception Pignon/crémaillère
Mode de fonctionnement à double effet

à simple effet
Taille de l'actionneur 10

20
40
80
120
160
240
300
480
700
900
1200
2300

Plan de pose de flasque F03
F04
F05
F07
F10
F12
F14
F16

Angle d'oscillation 90 deg
Température ambiante -50 ... 150 °C
Pression de service MPa 0,2 ... 0,8 MPa
Pression de service 2 ... 8 bar

29 ... 116 psi
Conformité PWIS VDMA24364-Zone III
Poids du produit 1 ... 100 kg
Note sur la matière Conforme RoHS


