
capuchon de protection 
DHAS-DP-B23-25-L-N
N° de pièce: 8116880
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Fiche technique

Caractéristique Valeur

Taille 25
Course 22 mm
Forme pour pince
Conformité PWIS VDMA24364-B2-L
Classification RSBP selon CD-0033 F1a
Température ambiante -10 ... 60 °C
Poids du produit 17,6 g
Mode de fixation insérable dans la rainure par le haut
Note sur la matière Conforme RoHS
Matériau du capuchon de protection NBR


