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Fiche technique

Caractéristique Valeur

Dimensions (l x L x h) 15,05 mm x 104,3 mm x 66,55 mm
Conformité PWIS VDMA24364-B1/B2-L
Couple de serrage max., montage mural 6 Nm
Poids du produit 57,9 g
Mode de fixation embase à trou débouchant
Raccord de pilotage auxiliaire 12/14 für Cartridge 12 mm
Raccord d'échappement de pilotage 82/84 für Cartridge 12 mm
Note sur la matière Conforme RoHS
Matériau joints NBR
Matériau corps renforcé PA
Matériau manchon Acier fortement allié inoxydable
Matériau crampon Acier fortement allié inoxydable


