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1 / 108.11.2023 – Pridržano pravo promjena – Festo SE & Co. KG

Tehnički podaci

Svojstvo Vrijednost

Identifikacija kabela Bez držača natpisne oznake
Položaj ugradnje proizvoljno
Električni priključak 1 Ravni priključak, USB 2. tip A, 4-pin
Električni spoj 1, funkcija Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn uglast
Električni spoj 1, tip konektora Utikači
Električni spoj 1,  kabelski izlaz Ravno
Električni spoj 1,  tehnologija spajanja USB 2.0 type B
Električni spoj 1, broj pinova/žica 4
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice 4
Električni priključak 2 Ravni priključak, USB 2. tip B, 4-pin
Električni spoj 2, funkcija Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, dizajn uglast
Električni spoj 2, tip konektora Utikači
Električni spoj 2,  kabelski izlaz Ravno
Električni spoj 2,  tehnologija spajanja USB 2.0 Typ A
Električni spoj 2, broj pinova/žica 4
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice 4
Duljina kabla 1,8 m
Svojstvo vodiča Standard
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity) To UK RoHS instructions
PWIS conformity VDMA24364 zone III
Materijal - napomena RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK 0 - bez otpornosti na koroziju


