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1 / 108.11.2023 – Pridržano pravo promjena – Festo SE & Co. KG

Priključci bočno.

Tehnički podaci

Svojstvo Vrijednost

Širina 18 mm
Zasnovano na normi ISO 15407-1
Pogonski medij Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda 130 g
Pneumatski priključak 2 G1/8
Pneumatski priključak 4 G1/8
Material housing Aluminijski tlačni lijev


