
Pojedinačna priključna ploča 
MHA1-AS-2-M3
Broj artikla: 197187

1 / 108.11.2023 – Pridržano pravo promjena – Festo SE & Co. KG

za ventile s blokom podnožja MHA1-...-HC/TC

Tehnički podaci

Svojstvo Vrijednost

Pogonski tlak -0,9 ... 2 bar
Klasa korozione otpornosti KBK 2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline 0 ... 50 °C
Pneumatski priključak 1 M3
Pneumatski priključak 2 M3


