
Višestruka stezna letva za savitljive cijevi 
KK-9
Broj artikla: 2149

1 / 108.11.2023 – Pridržano pravo promjena – Festo SE & Co. KG

s utornim zaticima za pričvršćenje.

Tehnički podaci

Svojstvo Vrijednost

Veličina za gibljivu cijev vanjskog promjera 10 mm
For tubing outside diameter 11.6 mm
za gibljivu cijev vanjskog promjera 12 mm
za savitljivu cijev vanjskog promjera 3/8"

Veličina pakiranja 10
Konstruktivna struktura Number of terminals 6
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Težina proizvoda 21,2 g
Boja plavo
Materijal - napomena RoHS sukladno
Material housing PE
Material pins Čelik


