
Međuploča 
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Broj artikla: 34935
Proizvod u napuštanju

1 / 128.01.2023 – Pridržano pravo promjena – Festo SE & Co. KG

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2026. Alternativni proizvod vidi 
Support Portal.

Tehnički podaci

Svojstvo Vrijednost

Nazivni promjer 14,5 mm
Mjera rastera 72 mm
Način aktiviranja električno
Položaj ugradnje proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje s dodirom
Vrsta resetiranja mehanička opruga
Vrsta upravljanja direktno
Smjer strujanja nije reverzibilno
Pogonski tlak -0,9 ... 10 bar
Tlak upravljanja 2 ... 10 bar
Nazivni pogonski napon DC 24 V
Dozvoljena kolebanja napona +/- 10 %
Dozvola c UL us - Recognized (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) prema EU-EMV-smjernici
Pogonski medij Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK 2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja -20 ... 40 °C
Temperatura medija -5 ... 50 °C
Mehanička zaštita IP65
Medij upravljanja Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okoline -5 ... 50 °C
Težina proizvoda 500 g
Vrsta pričvršćenja s prolaznim provrtom
Materijal - napomena RoHS sukladno
Material seals NBR


