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Tehnički podaci

Svojstvo Vrijednost

Temperatura okoline -25 ... 85 °C
Materijal - napomena RoHS sukladno
Kapacitet memorije 32 Gigabyte
Upute za korištenje Uređaj je razvijen, dizajniran i izgrađen isključivo za industrijsku i 

komercijalnu upotrebu. Uređaj nije odobren za privatnu upotrebu.

Oblik microSDHC
Konstruktivna struktura Dizajn sa MLC memorijskim ćelijama (multi-level cells)
Klasa brzine Class 10
Maksimalna brzina čitanja 20 MB/s
Maksimalna brzina upisa 20 MB/s
Broj ciklusa pisanja/brisanja 64 TBW


