
P priključna letva 
OABM-P-8
Broj artikla: 549458

1 / 108.11.2023 – Pridržano pravo promjena – Festo SE & Co. KG

za vakuumsku usisnu sapnicu OVEM.

Tehnički podaci

Svojstvo Vrijednost

Broj pozicija uređaja 8
Klasa korozione otpornosti KBK 2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda 1.330 g
Vrsta pričvršćenja s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1 G3/4
Materijal - napomena RoHS sukladno
Material of connecting plate Aluminijska legura za gnječenje


