
Rezervna ploča 
PRS-BP-1/4-NPT
Broj artikla: 549975

1 / 101.11.2007 – Pridržano pravo promjena – Festo AG & Co. KG

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.
Old part no. 13000243

Tehnički podaci

Svojstvo Vrijednost

Princip brtvljenja aksijalno
Maks. broj ventilskih mjesta 1
Pogonski tlak <= 10 bar
Prikladnost za vakuum da
Temperatura medija -10 ... 60 °C
Temperatura okoline -10 ... 60 °C


