
Zakretno pričvršćenje 
CRSBN-20/25
Broj artikla: 552904

1 / 108.11.2023 – Pridržano pravo promjena – Festo SE & Co. KG

odgovara za okrugli cilindar CRDSNU, omogućena montaža na ležajnom 
ili završnom poklopcu.

Tehnički podaci

Svojstvo Vrijednost

Veličina 20/25
Položaj ugradnje proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK 4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline -40 ... 90 °C
Težina proizvoda 228 g
Materijal - napomena RoHS sukladno
Material mounting ring visokolegirani čelik
Material mounting visokolegirani čelik, nehrđajući
Material mounting pin visokolegirani čelik
Material bearing PE
Material nut visokolegirani čelik
Material screws visokolegirani čelik


