
Servisni paket 
PDAD-22-SP-12000
Broj artikla: 553751

1 / 108.11.2023 – Pridržano pravo promjena – Festo SE & Co. KG

za sušač PDAD.

Tehnički podaci

Svojstvo Vrijednost

Pogonski tlak 4 ... 16 bar
Pogonski medij Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Uputa o mediju pogona i upravljanja Nauljeni pogon nije moguć
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija 2 ... 50 °C
Temperatura okoline 5 ... 50 °C


