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Druge duljine hoda na upit. Karakteristike opterećenja uzeti sa stranica 
kataloga (PDF).

Prikaz primjera

Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo Vrijednost

Hod 1 ... 3.500 mm
Promjer klipa 40 mm
Prigušivanje YSR: Amortizer, tvrda karakteristika

YSRW: Amortizer, meka karakteristika
Položaj ugradnje proizvoljno
Vodilica Kuglično vođenje
Prepoznavanje pozicije za beskontaktni prekidač
Varijante Zaštićena kuglična vodilica

Dodatni klizač, standardni lijevo
Dodatni klizač, standardni desno

Operating pressure MPa 0,15 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak 1,5 ... 8 bar
Način funkcioniranja dvoradno
Pogonski medij Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK 0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity VDMA24364 zone III
Temperatura okoline -10 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting 754 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance 754 N
Pokretna masa 6,178 kg
Pokretna masa kod hoda 0 mm 20,469 kg
Prirast težine po 10 mm hoda 0,199 kg
Vrsta pričvršćenja s priborom
Materijal - napomena RoHS sukladno
Material cover Aluminijska legura za gnječenje
Material seals NBR

TPE-U(PU)


