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Tehnički podaci

Svojstvo Vrijednost

Funkcija ventila 4/3 odzračen
Način aktiviranja ručno
Normalni nazivni protok 125 l/min
Pogonski tlak 0 ... 8 bar
Vrsta resetiranja mehanička opruga
Nazivni promjer 4 mm
Princip brtvljenja mekano
Vrsta upravljanja predupravljano
Smjer strujanja nije reverzibilno
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Pneumatski priključak 1 M5
Pneumatski priključak 2 M5
Pneumatski priključak 3 nije obuhvaćeno


