
Komplet adaptera 
DHAA-G-E7-185-B17-25
Broj artikla: 8033605
Proizvod u napuštanju

1 / 101.07.2019 – Pridržano pravo promjena – Festo AG & Co. KG

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2020. Alternativni proizvod vidi 
Support Portal.

Tehnički podaci

Svojstvo Vrijednost

Veličina 25
Položaj ugradnje proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK 2 - umjerena otpornost na koroziju
Težina proizvoda 576 g
Vrsta pričvršćenja s prolaznim provrtom i vijkom

s centririnim tuljkom
Materijal - napomena RoHS sukladno
Material adapter plate Aluminijska legura za gnječenje
Material screws Čelik
Material of centring elements Čelik


