
Otpor kočenja 
CACR-LE2-6-W60
Broj artikla: 8047913
Proizvod u napuštanju

1 / 128.01.2023 – Pridržano pravo promjena – Festo SE & Co. KG

Apsorbira energiju koja se vraća u srednji krug prilikom kočenja ili s 
vanjskom pobudom.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2026. Alternativni proizvod vidi 
Support Portal.

Tehnički podaci

Svojstvo Vrijednost

Veličina 60
Položaj ugradnje slobodna konvekcija

okomito
vodoravno

Snaga kod 35% ED i 20°C 180 W
Nazivna snaga, otpor kočenja 60 W
Veličina otpora 6 Ohm
Dozvola c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita IP65
Temperatura okoline 0 ... 50 °C
Težina proizvoda 140 g
Vrsta pričvršćenja s prolaznim provrtom
Materijal - napomena RoHS sukladno


