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1 / 108.11.2023 – Pridržano pravo promjena – Festo SE & Co. KG

Tehnički podaci

Svojstvo Vrijednost

Potrebna ravnost prigradnih ploha 0,1 mm/m
Položaj ugradnje vodoravno
Konstruktivna struktura Sustav prostornog portala

s električnim i pneumatskim pogonskim modulima
Trajanje uključenosti 100 %
PWIS conformity VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja -10 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka 0 - 90 %
Temperatura okoline 10 ... 45 °C
Interval održavanja 2.500 km
Materijal - napomena RoHS sukladno
Material adapter plate Eloksirani aluminij
Material mounting bracket Anodised aluminij

Čelik pocinčan
Material energy chains PA ojačan


