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CPE10, CPE14, MZBH, MOZBH szelepekhez.

Adatlap

Jellemző Érték

Maritime classification see certificate
Felfogási mód mágnesszelepre, önmetsző csavarral
Beépítési helyzet tetszőleges
Gyártmány súlya 11 g
Elektromos csatlakozás aljzat
Üzemi feszültségtartomány DC 3 ... 36 V
Névleges üzemi feszültség, DC 24 V
Vezeték névleges keresztmetszet 0.22 ... 0.34 mm2
Védettség IP50
Környezeti hőmérséklet -10 ... 50 °C
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály 1 - csekély korróziós károsodás
Material housing PA


