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ASI-EVA-… szelepkapcsolásokhoz

Adatlap

Jellemző Érték

Védettség IP65
szerelt állapotban
IEC 60529 szerint

Környezeti hőmérséklet -20 ... 70 °C
Tárolási hőmérséklet -20 ... 70 °C
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály 2 - mérsékelt korróziós károsodás


