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ISO szelepekhez.

Adatlap

Jellemző Érték

A következő szabványon alapul: ISO 5599-1
Integrált funkció Nyomásszabályzó
Konstrukciós felépítés Dugattyú
Nyomásszabályozási tartomány 0 ... 12 bar
1 bemeneti nyomás <= 14 bar
Engedély UL - Recognized (OL)
PWIS conformity VDMA24364 zone III
Gyártmány súlya 1,220 g
Anyag megjegyzés RoHS konform
Material seals NBR
Material housing Alumínium présöntvény
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