
mágnesszelep 
MC-5/4-1/4
Cikkszám: 4576
Kifutó termék
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Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

Adatlap

Jellemző Érték

Szelep funkció 5/4 zárt
Működtetés fajtája elektromos
Operating pressure MPa 0.2 ... 1 MPa
Üzemi nyomás 2 ... 10 bar
Konstrukciós felépítés Tányéros ülék
Visszaállítás fajtája mechanikus rugó
Tömítési elv lágy
Kézi segédműködtetés nincs
Vezérlési fajta elővezérelt
Közeg hőmérséklet -10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet -5 ... 40 °C
Gyártmány súlya 1,270 g
Pneumatikus csatlakozás 1 G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2 G1/4
Pneumatikus csatlakozás 3 G1/4
Pneumatikus csatlakozás 4 G1/4
Pneumatikus csatlakozás 5 G1/4


