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Adatlap

Jellemző Érték

Üzemi feszültségtartomány DC 0 ... 30 V
Névleges üzemi feszültség, DC 24 V
Üzemi feszültségtartomány AC 0 ... 30 V
Névleges üzemi feszültség, AC 24 V
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Védettség IP30
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet -40 ... 80 °C
Anyag megjegyzés RoHS konform
1. elektromos csatlakozás, funkció Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika Sub-D
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma 15
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek 8
2. elektromos csatlakozás, funkció Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, alak sarkos
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus Csatlakozó
2. elektromos csatlakozás, kábelkimenet Egyenes
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika Sub-D
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma 15
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek 8
2. elektromos csatlakozás, rögzítési típus 2x screw 4-40 UNC-2A
Protokoll HIPERFACE
Ház színe ezüst
Material housing Fémmel bevont műanyag


