
Operator control element 
VAOH-P15-H13
Cikkszám: 5196471
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Adatlap

Jellemző Érték

Löket 20 mm
Dugattyú átmérő 50 mm
Beépítési helyzet tetszőleges
Pozíció felismerés közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás <= 1 bar
KBK korrózióállósági osztály 2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity VDMA24364 zone III
Gyártmány súlya 1,350 g
Pneumatikus csatlakozás 1 G1/8
Anyag megjegyzés RoHS konform


