
busz csatlakozás 
FBA-2-M12-5POL-RK
Cikkszám: 533118
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PROFIBUS-hoz, 2xM12, Reverse Key

Adatlap

Jellemző Érték

Gyártmány súlya 80 g
Feldbus interfész Socket and plug, M12x1, 5-pin, B-coded
Védettség IP65

IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet 0 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet -20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség 95 %

nem kondenzálódó
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
KBK korrózióállósági osztály 1 - csekély korróziós károsodás
Material seals NBR


