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A HGPT-… T hornyos megfogóhoz illeszkedik.

Adatlap

Jellemző Érték

Méret 40
Beépítési helyzet tetszőleges
KBK korrózióállósági osztály 2
Környezeti hőmérséklet 5 ... 60 °C
Gyártmány súly megfogó pofánként 314 g
Felfogási mód átmenő furattal és központosító hüvellyel
Anyag megjegyzés Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ: félgyártmány Alumínium ötvözet


