
tartó 
CPE10-H5-SET
Cikkszám: 544394
Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

1 / 12023.11.08 – Változtatási jog fenntartva – Festo SE & Co. KG

szelephez,  tartó elemből, tömítésekből és csavarokból áll.
Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód 
első négy számjegyét.

Adatlap

Jellemző Érték

KBK korrózióállósági osztály 2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Max.meghúzási nyomaték 1.2 Nm
Gyártmány súlya 20 g
Felfogási mód becsavarható
Anyag megjegyzés RoHS konform
Material seals NBR
Material bracket erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material screws Acél

Horganyzott


