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Adatlap

Jellemző Érték

Gyártmány súlya 100 g
Elektromos csatlakozás készre szerelhető
Megengedett kábelátmérő 5 ... 13 mm
Csatlakozó keresztmetszet 0.2 ... 0.5 mm2
Védettség IP67

IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet -5 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity) To UK RoHS instructions
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Anyag megjegyzés RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály 2 - mérsékelt korróziós károsodás


