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Adatlap

Jellemző Érték

Vezetékmegnevezés Táblatartó nélkül
Beépítési helyzet tetszőleges
Gyártmány súlya 70 g
1. elektromos csatlakozás, funkció Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika Connection pattern S
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma 2
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek 2
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus Retesz
2. elektromos csatlakozás, funkció Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma 2
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek 2
Üzemi feszültségtartomány DC 0 ... 60 V
Elfogadható áramterhelés 40°C-on 3 A
Kábelhossz 5 m
Vezetési tulajdonság Statisztikai alkalmazásokhoz
Kábel átmérő 3.4 mm
Kábelszerkezet 2x0,14
Vezeték névleges keresztmetszet 0.14 mm2
Érvégek Köpeny eltávolítva

Tompára levágva
Védettség IP40
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet -5 ... 60 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity) To UK RoHS instructions
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés RoHS konform
Material cable sheath TPE-U(PUR)
A kábelköpeny színe szürke
Material housing POM
Ház színe fekete
Material electrical contact Réz ötvözet

Ónozott
Material insulation PVC


