
AS-i modul 
CACF-BT-AS
Cikkszám: 567035
Kifutó termék
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Kifutó típus. 2021-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

Adatlap

Jellemző Érték

Méretek: B x L x H 46 mm x  19 mm átmérő
Állapotjelzők Zöld LED  AS-i feszültség: > 26V

Sárga LED AS-i feszültség > 18,5 V
Üzemi feszültség AS-i voltage 30 V DC
Áramfelvétel 10 mA
Engedély C-Tick

c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)  EU-EMV-irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet -25 ... 75 °C
Védettség IP65
Környezeti hőmérséklet 0 ... 55 °C
Ipari busz interfész, csatlakoztatástechnika AS-i szalagkábel / AS-i kör keresztmetszetű kábel
Anyag megjegyzés LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz

RoHS konform


