
műanyag tömlő 
PCN-4-NT
Cikkszám: 7134
Kifutó termék
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a PVC levegő előkésztő egységek kondenzátum leeresztéséhez.
Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

Adatlap

Jellemző Érték

Külső átmérő 6.5 mm
Belső átmérő 4 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány -0.5 ... 0.25 bar
Környezeti hőmérséklet -10 ... 60 °C
Gyártmány súlya a hossztól függően 0.025 kg/m
Szín natúr
Shore keménység 76
Anyag megjegyzés RoHS konform
Anyag információ, cső PVC


