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Adatlap

Jellemző Érték

Szelep funkció 8/6 bistabil
Normál névleges átáramlás 180 l/min
Üzemi nyomás 0 ... 8 bar
Vezérlési fajta közvetlen
Total leakage 1 l/h
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Névleges meghúzási nyomaték 1.7 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz ± 10 %
Pneumatikus csatlakozás 1 M5
Pneumatikus csatlakozás 2 M5


