
inhibitor modul 
VLO-R-M5
Cikkszám: 7422
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Adatlap

Jellemző Érték

Pneumatikus csatlakozás 1 M5
Normál névleges átáramlás 80 l/min
Üzemi nyomás 0.001 ... 6 bar
PWIS conformity VDMA24364-B2-L


