
Helyzet kijelzése 
SAMH-F12-MK-A1
Cikkszám: 8092712

1 / 12022.03.11 – Változtatási jog fenntartva – Festo SE & Co. KG

Adatlap

Jellemző Érték

Beépítési helyzet tetszőleges
Konstrukciós felépítés 2 proximity switches with explosion protection
Használati útmutató The SIL certification for the entire product is invalidated when used 

with angle seat valve VZXA.

Anyag megjegyzés LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
RoHS konform

Környezeti hőmérséklet -20 ... 60 °C
Tárolási hőmérséklet -10 ... 60 °C
Gyártmány súlya 136 g
Material seals EPDM
Material housing Alumínium

PA erősítésű
Védettség IP65

IP67
KBK korrózióállósági osztály 2 - mérsékelt korróziós károsodás


