
Protective cap 
DHAS-DP-B23-25-N
Cikkszám: 8116879
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Adatlap

Jellemző Érték

Méret 25
Löket 14 mm
Konstrukció megfogóhoz
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033 F1a
Környezeti hőmérséklet -10 ... 60 °C
Gyártmány súlya 16.6 g
Felfogási mód felülről betehető a horonyba
Anyag megjegyzés RoHS konform
Protective cap material NBR


