
sottobase accoppiabile 
NAW-1/4-01-VDMA
Codice prodotto: 161102
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Attacchi laterali.

Foglio dati

Caratteristica Valore

Larghezza 26 mm
Basato sulla norma ISO 15407-1
Fluido d'esercizio Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego 

successivo)

Conformità PWIS VDMA24364-B1/B2-L
Peso 225 g
Attacco pneumatico 2 G1/4
Attacco pneumatico 4 G1/4
Materiale del corpo Alluminio pressofuso


