
piastra di montaggio 
VN-T3-BP-NRH
Codice prodotto: 193641
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Per generatore di vuoto VN-… larghezza 14 mm. Montaggio su guida 
profilata.

Foglio dati

Caratteristica Valore

Classe di resistenza alla corrosione CRC 2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente 0 ... 60 °C
Coppia di serraggio max. 0,5 Nm
Peso 3,5 g
Fissaggio Con foro passante

Con guida profilata
Materiale piastra POM rinforzato
Materiale distributore a leva POM


