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Per interfaccia valvole ASI-EVA-…

Foglio dati

Caratteristica Valore

Grado di protezione IP65
In condizioni di montaggio
A norma IEC 60529

Temperatura ambiente -20 ... 70 °C
Temperatura di stoccaggio -20 ... 70 °C
Conformità PWIS VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC 2 - stress da corrosione moderato


