
filtro di rete 
CADF-C15-11A-P3
Codice prodotto: 3947275
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Foglio dati

Caratteristica Valore

Larghezza 47 mm
Altezza 70 mm
Lunghezza 231 mm
Posizione di montaggio Libera convezione
Tensione d'esercizio 520/300 V
Corrente di ingresso 16 A
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Omologazione ENEC

UL - Recognized (OL)
c UL - Recognized (OL)

Conformità PWIS VDMA24364-Zona III
Peso 900 g
Fissaggio Piastra di montaggio, filettata
Avvertenza sul materiale Conforme a RoHS


