
fissaggio su profilo 
MUC-40
Codice prodotto: 531755

1 / 108/11/2023 – Con riserva di modifiche – Festo SE & Co. KG

Per attuatore lineare DGC e DGCI.

Foglio dati

Caratteristica Valore

Taglia 40
Posizione di montaggio Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC 2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS VDMA24364-B1/B2-L
Peso 345,78 g
Avvertenza sul materiale Conforme a RoHS
Materiale fissaggio Fusione di acciaio inossidabile


