
Reostato di frenatura 
BRW-500-072
Codice prodotto: 538941

1 / 101/12/2010 – Con riserva di modifiche – Festo AG & Co. KG

per controllori SEC-…

Foglio dati

Caratteristica Valore

Dimensioni 500
Posizione di montaggio Libera convezione

verticale
Potenza a 35% della durata di inserimento e 20° C 500 W
Potenza nominale reostato di frenatura 200 W
Valore resistenza 72 Ohm
Grado di protezione IP65
Temperatura ambiente 0 ... 50 °C
Peso 550 g
Tipo fissaggio a scelta:

con foro passante
con accessori


