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Per mini-slitte SLT con ammortizzazione P

Foglio dati

Caratteristica Valore

Taglia 25
Ammortizzazione Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, con arresto metallico fisso
Classe di resistenza alla corrosione CRC 2 - stress da corrosione moderato
Consumo max. di energia per corsa 0,06 J
Avvertenza sul materiale Senza rame e PTFE


