
graffa di bloccaggio 
NEAU-M8-GD
Codice prodotto: 548067

1 / 108/11/2023 – Con riserva di modifiche – Festo SE & Co. KG

Per impedire un facile distacco della ghiera.

Foglio dati

Caratteristica Valore

Taglia M8
Temperatura ambiente -20 ... 60 °C
Conformità PWIS VDMA24364-B1/B2-L
Avvertenza sul materiale Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC 3 - stress da corrosione elevato
Materiale clip di sicurezza PA


