
sottobase accoppiabile 
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL
Codice prodotto: 550208

1 / 108/11/2023 – Con riserva di modifiche – Festo SE & Co. KG

Per terminale elettrico modulare CPX.

Foglio dati

Caratteristica Valore

Fissaggio Attacco angolato per viti
Peso 187 g
Classe di resistenza alla corrosione CRC 0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale Conforme a RoHS
Materiale del corpo Alluminio pressofuso
Connessione elettrica 5 poli

Connettore rotondo da 7/8"
Alimentazione di corrente max. 8 A
Alimentazione di tensione Alimentazione di sistema


