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Foglio dati

Caratteristica Valore

Classe di resistenza alla corrosione CRC 0 - nessuno stress da corrosione
Omologazione c UL us - Listed (OL)
Avvertenza sul materiale Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice

Conforme a RoHS
Potenza assorbita sul bus di sistema 0,5 W
Temperatura ambiente 5 ... 55 °C
Temperatura di stoccaggio -40 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria 10 - 95 %
Classe di protezione III
Peso 23 g
Controllo di sensibilità alle vibrazioni EN 60068-2-6 FC

5 - 9 Hz 3,5 mm
9 - 150 Hz 1g

Controllo di sensibilità agli urti EN 60068-2-27 EA
15g, 11ms (semisinusoidale)

Indicazioni di stato LED giallo = transmit /receive
LED verde = link

Ethernet, connettore 8 poli
Ethernet, velocità di trasmissione dati 10/100 Mbit/s
Ethernet, protocolli supportati TCP/IP, EasyIP, Modbus TCP


