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Foglio dati

Caratteristica Valore

Posizione di montaggio Qualsiasi
Caratteristica cavo Per applicazioni statiche
Intervallo tensione d'esercizio CC <= 24 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C 1,64 A
Grado di protezione IP65
Temperatura ambiente con cablaggio libero -5 ... 80 °C
Temperatura ambiente -40 ... 80 °C
Peso 520 g
Connessione elettrica a 25 poli

Connettore femmina
Sub-D

Composizione cavo 25 x 0,25 mm²
Diametro cavo 9,9 mm
Lunghezza cavo 2,5 m
Fissaggio 4-40UNC
Avvertenza sul materiale Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, corpo TPE
Informazioni sui materiali, guaina del cavo PVC
Informazioni sui materiali, contatti Bronzo

dorato


