
kit di adattatori 
DHAA-G-Q11-25-B17-25
Codice prodotto: 8033607
Prodotto in esaurimento

1 / 101/07/2019 – Con riserva di modifiche – Festo AG & Co. KG

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2020. Per alternative di prodotto, 
vedere il Support Portal.

Foglio dati

Caratteristica Valore

Taglia 25
Posizione di montaggio Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC 2 - stress da corrosione moderato
Peso 120 g
Fissaggio Con foro passante e vite

Con bussola di centratura
Avvertenza sul materiale Conforme a RoHS
Materiale piastra d'adattamento Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale viti Acciaio
Materiale elementi di centratura Acciaio


