
calotta protettiva 
DHAS-DP-B23-10-L-N
Codice prodotto: 8116784
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Foglio dati

Caratteristica Valore

Taglia 10
Corsa 8 mm
Forma Per pinza
Conformità PWIS VDMA24364-B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033 F1a
Temperatura ambiente -10 ... 60 °C
Peso 3,7 g
Fissaggio Inseribile dall’alto nella scanalatura
Avvertenza sul materiale Conforme a RoHS
Materiale della calotta protettiva NBR


